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自動化解決方案EPU-210 Wired Positioning Units -  Modbus Compliant
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顯示LED

操作按鈕

內六角
止付螺絲

7段LED

電源、通訊電纜
（相當於AWG25）

型號◀1 重量（g）

EPU-210-A-BK 301

EPU-210-A-BL 301

EPU-210-B-BK 335

EPU-210-B-BL 335

●● 性能

電源電壓 DC24V ± 10%

消耗電流

待命 30mA

額定 0.6A

最大 1A

額定輸出 5W

額定轉速 60 ± 10rpm

額定扭力 0.8N‧m 

可連續使用時間 1分鐘以下＊1

輸出軸 
容許荷重

徑向荷重 19.6N＊2

軸向荷重 19.6N＊2

輸出軸的保持扭力 0.7N‧m＊3

停止精度 ±5°

輸入 有線通訊 RS-485(Modbus RTU)

IP保護等級 IP65

使用環境

溫度 -5℃ ～ 50℃（不可凍結）

濕度 20%RH ～ 85%RH（不可結露）

污染度 3

標高 海拔2000m以下

＊1： 連續使用後請安排約10分鐘的冷卻時間。

＊2： 輸出軸的容許荷重

10mm

軸向荷重

徑向荷重

＊3： 為參考值，非保證值。

●● 相關產品

備有中繼集線器 EORP-200 ，可減
輕配線作業的負擔，輕鬆進行有線連
接。➡P.xxxx

備有專用輔助墊片 EOAP-200 ，將
數位位置指示器更換為 EPU-210 時
可活用裝置舊有的安裝孔。➡P.xxxx

備有專用軸環 EOCL-200 ，可配合
旋轉軸變更輸出軸的軸孔徑。 
➡P.xxxx

備有高扭力轉接器 EOAT-200 ，於
需要高扭力的部位提高額定扭力。 
➡P.xxxx

●● 內建馬達旋轉進給螺絲，透過編碼器掌握現在位置並於目標

位置停止。將使用進給螺絲的定位作業進行自動化。

●● 由於可直接連接PC或PLC等主局進行控制，因此無須專用信

號收發器。＊1

＊1： 使用PC控制時需要專用軟體 MOD-COM 。本公司免費提供專用

軟體。請由NBK網站下載。（https://www.nbk1560.com/products/

mechatronics/positioning_unit/download/mod-com/）透過專用軟體的

功能，最多可登錄1,000種準備設定。
●● 由於可透過本體的按鈕操作進行設定，因此可單體使用而不

連接主局。可用7段顯示確認現在位置與目標位置。

●● 可統一控制最多32台單元。＊2

●● 只需將舊有操作手輪更換為 EPU-210 ，即完成安裝。與手

輪和指示器組合使用的情況相比，薄型形狀更加精巧。

手輪

數位位置指示器

旋轉軸

EOAP-200

EPU-210

旋轉軸

輸出軸

●● IP65防塵、防水構造。即使在接觸粉塵或水的環境下也可安

心使用。
●● 連接方式為RS-485(Modbus RTU)。

散線

連接器

●● 可透過產品記號選擇電纜端規格。使用中繼集線器

EORP-200（➡P.xxxx）時，請選擇連接器類型。

EPU-210-A 	 散線

EPU-210-B 	 連接器

＊2： 連接多台單元時，若使用另售之中繼集線器 EORP-200（➡P.xxxx）即

可減輕配線作業的負擔，輕鬆進行有線連接。

●● 材質、表面處理

EPU-210-A-BL EPU-210-B-BL EPU-210-A-BK EPU-210-B-BK
本體 尼龍6（藍） 尼龍6（藍） 尼龍66（黑） 尼龍66（黑）

輸出軸 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

電纜夾
黃銅 
鍍鎳

黃銅 
鍍鎳

黃銅 
鍍鎳

黃銅 
鍍鎳

電源、通訊
電纜

耐油性PVC 
（消光黑）

耐油性PVC 
（消光黑）

耐油性PVC 
（消光黑）

耐油性PVC 
（消光黑）

連接器
鋅合金 
鍍鎳

鋅合金 
鍍鎳

內六角止付
螺絲

SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

●●不含RoHS指令限制的10種化學物質。

使用注意事項
●● 安裝、設定方法的詳情請由「使用說明書」確認。此外，使

用前請務必詳閱使用說明書的「關於安全的注意事項」、

「關於EMC的注意事項」。

使用說明書可由NBK網站下載。
●● 可使用本產品的國家/地區為日本、美國、加拿大、墨西哥、

中國、台灣、韓國和歐洲＊1。

與其他產品或客戶使用的系統、裝置等組合使用時，請自行

檢查是否符合使用地之規格、法規或規定。
＊1： 歐洲可使用的單元僅有黑色（-BK）機型。

●● 型號指定

EPU-210-B-BL
◀1  

可使用的地區： 日本、美國、加拿大、墨西哥、中國、韓國、台灣、歐洲＊1

＊1： 歐洲可使用的單元僅有黑色（-BK）機型。


