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자동화 솔루션EPU-220
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표시 LED

조작 버튼

전원·통신 케이블
(AWG25 상당)

육각 홀
고정 나사

품번◀1  질량(g)

EPU-220-A-BK 304

EPU-220-A-BL 304

EPU-220-B-BK 338

EPU-220-B-BL 338

 ● 성능

전원 전압 DC24V ± 10%

소비 전류

대기 20mA

정격 0.6A

최대 1A

정격 출력 5W

정격 회전수 60 ± 10rpm

정격 토크 0.8N·m 

연속 사용 가능 시간 1분 이하*1

출력 축의 

허용 하중

반경방향 하중 19.6N*2

추력 하중 19.6N*2

출력 축의 유지 토크 0.7N·m*3

정지 정밀도 ±5°

입력
무선 통신 2.4GHz대 무선 통신

유선 통신 RS-485(2선식)

무선 도달 거리 

(참고값)

실내 60ｍ

실외 1200m

IP 보호 등급 IP65

사용 환경

온도 -5°C~55°C(결빙이 없을 것)

습도 20%RH~85%RH(결로가 없을 것)

오염도 3

표고 해발 2000m 이하

*1：    연속 사용 후에는 10분 정도의 냉각 시간을 가지십시오.

*2：    출력 축의 허용 하중

 ● 기존 조작 핸들을 EPU-220 로 교환하기만 하면 설치 완료. 

핸들과 인디케이터를 조합하여 사용하는 경우에 비해 슬림하고 

콤팩트합니다.

핸들

디지털 포지션 인디케이터

회전축

EOAP-200

EPU-220

회전축

출력 축

 ● IP65의 방진·방수 구조. 분진이나 물이 튀는 환경에서도 

안심하고 사용할 수 있습니다. 

 ● 초기 설정 및 PC에서의 제어에는 전용 소프트웨어 

EPU-COM 이 필요합니다. 전용 소프트웨어는 무료로 

제공합니다. NBK 웹사이트에서 다운로드하십시오. 

(https://www.nbk1560.com/contact/positioning-unit-

contents-form-software-dl/thanks/)

 ● 전용 소프트웨어의 기능에 따라 최대 100가지 준비 작업 

등록이 가능합니다. 

EPC-200-CC EPC-210-EIP  최대 100가지

10mm

추력 하중

반경방향 하중

*3：    참고값이며 보증값이 아닙니다.

 ● 관련 제품

전용 송수신기가 있습니다. 

PLC 제어용 EPC-200-CC  

➡ xxxx페이지, 

EPC-210-EIP ➡ xxxx페이지

배선 작업의 부담을 줄이고, 간단하게 

유선 연결을 할 수 있는 리피터 허브 

EORP-200 이 있습니다. 

➡ xxxx페이지

디지털 포지션 인디케이터에서 

EPU-220 으로 교환할 때, 장치의 

기존 설치 홀을 활용할 수 있는 전용 

플레이트 EOAP-200 이 있습니다. 

➡ xxxx페이지

출력 축의 축 홀 직경을 회전축에 맞춰 

변경할 수 있는 전용 칼라 

EOCL-200 이 있습니다. 

➡ xxxx페이지

고 토크가 필요한 위치에는 정격 토크를 

증폭하는 고 토크 어댑터 

EOAT-200 이 있습니다. 

➡ xxxx페이지

 ● 전용 송수신기 1대로 최대 유닛 32대의 일괄 제어가 

가능합니다. 송수신기에서 각 유닛으로의 신호는 무선으로 

송신되므로 번거로운 케이블 배선이 필요 없습니다.*2

*2：    유선 연결도 가능합니다. 복수의 유닛을 연결하는 경우에는 별매인 리피터 

허브 EORP-200 (➡ xxxx페이지)을 사용하면 배선 작업의 부담을 

경감하여 유선 연결을 간단하게 실시할 수 있습니다.

 ● 내장된 모터가 이송 나사를 회전시키고, 엔코더로 현재 위치를 

파악하여 목표 위치에서 정지합니다. 이송 나사를 사용하는 

위치결정 작업을 자동화합니다.

 ● EPU-220  제어에는 전용 송수신기(별매)가 필요합니다. 

호스트·연결 방식에 따라 필요한 송수신기가 다릅니다.

EPC-200-CC ➡ xxxx페이지 PLC 제어(CC-Link 연결)*1

EPC-210-EIP ➡ xxxx페이지 PLC 제어(EtherNet/IPTM 연결)*1

*1：    PC에서도 제어 가능합니다.

 ● CC-Link는 미쓰비시전기주식회사의 등록 상표입니다. 

 ● EtherNet/IP는 ODVA의 등록 상표입니다.

낱개선

커넥터

 ● 상품 기호에 따라 케이블 끝 사양을 선택할 수 있습니다. 

리피터 허브 EORP-200 (➡ xxxx페이지)을 사용하는 

경우에는 커넥터 타입을 선택하십시오.

EPU-220-A  낱개선

EPU-220-B  커넥터

Wireless Positioning Units

 ● 재질•마무리

EPU-220-A-BL EPU-220-B-BL EPU-220-A-BK EPU-220-B-BK
본체 나일론6(블루) 나일론6(블루) 나일론66(흑색) 나일론66(흑색)

출력 축 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

케이블 

클램프

놋쇠 

니켈 도금

놋쇠 

니켈 도금

놋쇠 

니켈 도금

놋쇠 

니켈 도금

전원·통신 

케이블

내유성 PVC 

(무광 흑색)

내유성 PVC 

(무광 흑색)

내유성 PVC 

(무광 흑색)

내유성 PVC 

(무광 흑색)

커넥터
아연 합금 

니켈 도금

아연 합금 

니켈 도금

육각 홀 

고정 나사
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

 ● RoHS 지침에 따라 제한된 10가지 화학물질을 포함하지 않습니다.

사용상의 주의 사항

 ● 설치 및 설정 방법은 ‘취급 설명서’를 확인하십시오. 또한, 

사용하기 전에 취급 설명서의 ‘안전에 관한 주의사항’, ‘전파 및 

EMC에 관한 주의사항’을 반드시 읽어 보십시오. 

취급 설명서는 NBK 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 

 ● 본 제품을 사용할 수 있는 국가 및 지역은 일본, 미국, 캐나다, 

중국, 대만, 한국, 유럽*1입니다.

다른 제품 또는 고객이 사용하는 시스템, 장치 등과 조합하여 

사용하는 경우는 사용하는 국가의 규격, 법규 또는 규제에 

적합한지 고객이 직접 확인하십시오.
*1：    유럽에서 사용할 수 있는 유닛은 흑색(-BK) 모델 뿐입니다.

 ● 품번 지정

EPU-220-A-BL
◀1  

사용 가능 지역: 일본, 미국, 캐나다, 중국, 한국, 대만, 유럽*1

*1：    유럽에서 사용할 수 있는 유닛은 흑색(-BK) 모델 뿐입니다.


