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Mounting Bracket -  Aluminum Frame End Surface Mounting

DAA アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット
アルミフレーム端面
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断面図 A-A
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●● 関連商品
組みつけ可能なアングルヒンジがあり
ます。
クランプレバー保持タイプ DFS-H
六角ナット保持タイプ DFSN-H
回転制限タイプ DKBR-H

 ● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

DAA-60-40
◀1  

品番◀1  最大搭載質量(kg) 質量(g)
DAA-60-40 10 190

 ●アルミフレーム端面に固定するための六角穴付き低頭ボルト（M8×16mm）2本が付属しています。

 ● 用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

 ● 材質・仕上げ
DAA

本体 A6063
アルマイト処理

RoHS

 ● アングルヒンジ DFS-H（ ➡ P.xxxx）DFSN-H（ ➡ P.
xxxx）DKBR-H（➡ P.xxxx）と組みつけ寸法に互換性があ
ります。自由に組み合わせて使用できます。

 ● ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品
です。


