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Dimple Knob

KDM/KDMS/KDF/KDFS ディンプルノブ
SUS ステンレス

ステンレス製のみ対応可・別料金 めねじのみ対応可・別料金 おねじのみ対応可・別料金 おねじのみ対応可・別料金 対応可・別料金
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 ● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KDMS -16- M3 -10-WH
◀1  ◀2  ◀3  ◀4  ◀5  

おねじタイプは◀4  ねじ長さLmを表に●の記載があるサイズから選択して
ください。
ステンレス製は◀5  ノブの色を選択してください。

■■ 寸法
[ KDM ] [ KDMS ] おねじ

品番
スティール製

品番
ステンレス製

D◀2  
M(並目)

H s d 質量（g）
ねじの呼び◀3  ピッチ

KDM-16-M3 KDMS-16-M3 16 M3 0.5 11 2 11  3 -  4

KDM-16-M4 KDMS-16-M4 16 M4 0.7 11 2 11  3 -  4

KDM-16-M5 KDMS-16-M5 16 M5 0.8 11 2 11  5 -  6

KDM-20-M5 KDMS-20-M5 20 M5 0.8 14 4 15  5 -  8

KDM-20-M6 KDMS-20-M6 20 M6 1 14 4 15  8 - 11

KDM-25-M5 KDMS-25-M5 25 M5 0.8 18 6 19  8 - 10

KDM-25-M6 KDMS-25-M6 25 M6 1 18 6 19  9 - 13

KDM-25-M8 KDMS-25-M8 25 M8 1.25 18 6 19 16 - 20

KDM-32-M6 KDMS-32-M6 32 M6 1 18 6 24 17 - 19

KDM-32-M8 KDMS-32-M8 32 M8 1.25 18 6 24 23 - 32

単位：mm

[ KDF ] [ KDFS ] めねじ

品番
スティール製

品番
ステンレス製

D◀2  
M(並目)

Lf H s d 質量（g）
ねじの呼び◀3  ピッチ

KDF-16-M3 KDFS-16-M3 16 M3 0.5 5 11 2 11  4

KDF-16-M4 KDFS-16-M4 16 M4 0.7 5 11 2 11  4

KDF-16-M5 KDFS-16-M5 16 M5 0.8 5 11 2 11  4

KDF-20-M5 KDFS-20-M5 20 M5 0.8 6 14 4 15  7

KDF-20-M6 KDFS-20-M6 20 M6 1 6 14 4 15  6

KDFS-25-M5 25 M5 0.8 9 18 6 19 11

KDF-25-M6 KDFS-25-M6 25 M6 1 9 18 6 19 10

KDF-32-M6 KDFS-32-M6 32 M6 1 8 18 6 24 18

KDF-32-M8 KDFS-32-M8 32 M8 1.25 8 18 6 24 17

単位：mm

 ● 高品質。ヒューマンなデザイン。
 ● 外周のくぼみが操作性を高めています。
 ● M3-M8の豊富なねじサイズ。

 ● 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号◀1  タイプ ねじ部の材質
KDM おねじ スティール製

KDMS おねじ ステンレス製

KDF めねじ スティール製

KDFS めねじ ステンレス製

 ● KDMS KDFS (ステンレス製）は2色のカラーバリエーショ
ン。品番末尾の記号により選択できます。◀5  
末尾記号 BK  つや消し黒
末尾記号 WH  つや消し白

 ● 白色は医療機器などへの使用に最適です。

 ● 材質・仕上げ
KDM KDMS KDF KDFS

ノブ ナイロン6
（つや消し黒）

ナイロン6
（各色）

ナイロン6
（つや消し黒）

ナイロン6
（各色）

ねじ部 SWCH10R
三価クロメート処理 SUSXM7 スティール

三価クロメート処理 SUS303

RoHS

[ KDMS ] ステンレス製

品番
おねじ

Lm（mm）◀4  
6 10 16 20 25 40

KDMS-16-M3 ● ● ●

KDMS-16-M4 ● ● ●

KDMS-16-M5 ● ● ●

KDMS-20-M5 ● ● ●

KDMS-20-M6 ● ● ● ●

KDMS-25-M5 ● ●

KDMS-25-M6 ● ● ●

KDMS-25-M8 ● ● ●

KDMS-32-M6 ● ● ●

KDMS-32-M8   ● ● ● ●

■■ ねじ長さ
[ KDM ] スティール製

品番
おねじ

Lm（mm）◀4  
6 10 16 20 25 40

KDM-16-M3 ● ● ●

KDM-16-M4 ● ● ●

KDM-16-M5 ● ● ●

KDM-20-M5 ● ● ●

KDM-20-M6 ● ● ● ●

KDM-25-M5 ● ● ●

KDM-25-M6 ● ● ● ●

KDM-25-M8 ● ● ●

KDM-32-M6 ● ● ●

KDM-32-M8   ● ● ● ●


