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Stainless Steel Pull

UDFS ステンレス取っ手
SUS ステンレス

対応可・別料金 対応可・別料金
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●● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UDFS-20-200
◀1  

UDFS-20-200 -P
◀1  ねじ付属

サービス
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に -P を追加
してください。

品番◀1  A L1 H h L Lf M W 許容荷重＊1

（N） 質量（g） ねじ付属サービス
ねじサイズ

UDFS-20-200 20 200 68 48 220 15 M8 115 1000 1094 M8×16

UDFS-20-300 20 300 68 48 320 15 M8 115 1000 1357 M8×16

単位：mm

＊1：　人の手で使用する許容荷重です。

●● 円形断面のステンレス取っ手。
●● 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
●● ショットブラストの美しい仕上げ。
●● オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)
を付属します。ねじ付属サービス（別料金）をご利用ください。

●● 材質・仕上げ
UDFS

本体　 SUS304
ショットブラスト

六角穴付きボルト
（ねじ付属サービス） SUSXM7

RoHS


