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ねじ組み合わせサービス

■■ サービス内容
●●レバー・ノブのめねじ商品とスクリューを嫌気性接着剤で接
着後、ピン止めで固定します。

プラス
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レバー・ノブ スクリュー 完成

スクリュー品番
SCS  SCSS
SGB  SGBS  SGT  SGTS  SGP  SGPS
SAD-FT  SADS-FT

SADS-LC
SADS-RF
SADS-SD
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●● 組み合わせ後のねじ長さは、スクリューによって異なります。	
下表をご参照ください。
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クリーン洗浄・クリーン梱包➡ P.2145 ねじ組み合わせ➡ P.2153 ねじカット➡ P.1644 ゆるみ止め➡ P.1645

Clamping Screw with Complete Ball

SCS-R/SCSS-R クランピングスクリュー -  完全ボール
選定ナビ CAD Download　 SUS ステンレス

お問い合わせください 対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金
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SCS-R

品番◀1  
スティール製

価格（円） 許容荷重（N） 品番◀1  
ステンレス製

価格（円） 許容荷重（N） M（並目） L D B 質量（g）

SCS-M3-5-R 240  2700 SCSS-M3-5-R   350  1620 M3  5.2  1.5 1.5  0.3

SCS-M3-10-R 240  2700 SCSS-M3-10-R   350  1620 M3 10.2  1.5 1.5  0.6

SCS-M4-6-R 140  3500 SCSS-M4-6-R   220  2040 M4  6.5  2.5 2  0.4

SCS-M4-10-R 140  3500 SCSS-M4-10-R   220  2040 M4 10.5  2.5 2  0.7

SCS-M4-16-R 140  3500 SCSS-M4-16-R   220  2040 M4 16.5  2.5 2  1

SCS-M5-8-R 140  5000 SCSS-M5-8-R   220  3000 M5  8.6  3 2.5  0.8

SCS-M5-12-R 140  5000 SCSS-M5-12-R   220  3000 M5 12.6  3 2.5  1.3

SCS-M5-20-R 140  5000 SCSS-M5-20-R   220  3000 M5 20.6  3 2.5  2.3

SCS-M6-10-R 140  9000 SCSS-M6-10-R   230  4500 M6 10.8  4 3  1.5

SCS-M6-16-R 140  9000 SCSS-M6-16-R   230  4500 M6 16.8  4 3  2.5

SCS-M6-20-R 140  9000 SCSS-M6-20-R   230  4500 M6 20.8  4 3  3.4

SCS-M6-25-R 140  9000 SCSS-M6-25-R   230  4500 M6 25.8  4 3  4

SCS-M8-10-R 160 15000 SCSS-M8-10-R   270  9000 M8 11.2  5.5 4  2.5

SCS-M8-12-R 150 15000 SCSS-M8-12-R   270  9000 M8 13.2  5.5 4  3.2

SCS-M8-20-R 150 15000 SCSS-M8-20-R   270  9000 M8 21.2  5.5 4  5.7

SCS-M8-25-R 150 15000 SCSS-M8-25-R   270  9000 M8 26.2  5.5 4  7.7

SCS-M8-30-R 150 15000 SCSS-M8-30-R   270  9000 M8 31.2  5.5 4  9

SCS-M10-12-R 170 24000 SCSS-M10-12-R   360 14400 M10 13.7  7 5  5

SCS-M10-16-R 170 24000 SCSS-M10-16-R   360 14400 M10 17.7  7 5  7

SCS-M10-20-R 170 24000 SCSS-M10-20-R   360 14400 M10 21.7  7 5  9.5

SCS-M10-25-R 170 24000 SCSS-M10-25-R   360 14400 M10 26.7  7 5 11

SCS-M10-35-R 170 24000 SCSS-M10-35-R   360 14400 M10 36.7  7 5 16

SCS-M12-16-R 250 30000 SCSS-M12-16-R   470 18000 M12 18  8.5 6 10

SCS-M12-20-R 250 30000 SCSS-M12-20-R   470 18000 M12 22  8.5 6 12.5

SCS-M12-30-R 250 30000 SCSS-M12-30-R   470 18000 M12 32  8.5 6 20

SCS-M12-40-R 250 30000 SCSS-M12-40-R   470 18000 M12 42  8.5 6 28

SCS-M16-20-R 400 73000 SCSS-M16-20-R 1,020 43800 M16 23.3 12 8 22

SCS-M16-25-R 400 73000 SCSS-M16-25-R 1,040 43800 M16 28.3 12 8 28

SCS-M16-35-R 400 73000 SCSS-M16-35-R 1,160 43800 M16 38.3 12 8 41

SCS-M16-50-R 400 73000 SCSS-M16-50-R 1,210 43800 M16 53.3 12 8 48

単位：mm

 ● 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
 ● ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
 ● ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作し
ます。コンタクトセンターへお問い合わせください。

 ● 材質・仕上げ
SCS-R スティール製 SCSS-R ステンレス製

ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜（黒） SUSXM7

ボール SUJ2（硬度55 - 60HRC） SUS440C（硬度55 - 60HRC）

環境適合

 ● 品番指定

SCS-M6-25-R
◀1  
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■■ 対象商品
●●レバー・ノブおよびスクリューのカテゴリの商品が対象です。
対象商品には各商品ページの最後に 対応可・別料金 の表示が
あります。
●● ねじ径がM5以上の商品が対象となります。

●●ノブはsが4mm以上の商品が対象となります。
●●レバー・ノブのねじ径とスクリューのねじ径を合わせてくださ
い。

数量 価格（円） 納期
1 - 9 750 実働2日
10 - 99 500 実働3日

	●組み合わせサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
	● 100個以上の場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
	●土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
	●他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせく
ださい。

■■ 手数料・納期

レバー ノブ スクリュー
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■■ 品番指定
NKA    -    KTF-40-M8+SGT-M8-50

NKA    -      LEF-5-BK+SADS-M5-50-RF-CT      8

サービス記号 NKA の後にレバー・ノブ品番およびスクリュー品番をご指定ください。
スクリューが SAD 	 SADS の場合、ねじカットサービスと組み合わせることができます。
																		＊レバー・ノブのねじ径とスクリューのねじ径を合わせてください。
＊＊ご注文数が10個 - 99個の場合は、実働3日目出荷になります。ご注文数が100個以上の場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
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直送　 2 実働2日目出荷＊＊

●● ご希望のねじ長さにならない場合や、対象商品以外の組み
合わせをご希望の場合は、コンタクトセンターへお問い合わ
せください。


