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単位：mm
ねじの呼び（d） M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24
ds 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24
d′ 3.4 4.5 5.5 6.6 9 11 14 16 18 22 26
dk 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 30 36
D 6.5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 32 39
K 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24
H1 2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11 12.8 14.5 18.5 22.5
H2 3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13 15.2 17.5 21.5 25.5
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六角穴付きボルト加工穴寸法（参考値）
Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws

■■ 六角穴付きボルトに対するざぐり及びボルト穴の寸法


